
DIN 934 ~ISO 4032 8 
  Standard withdrawn    

BN 139
Hex nuts ~0,8d
left hand thread 

Steel 8 

zinc plated blue 

• ~UNI 5588
• ~CSN 021401

 

Article#  d1  e min.  s  m max.

1092294  M4L  7,66  7  3,2 

1092308  M5L  8,79  8  4 

1092316  M6L  11,05  10  5 

1092324  M8L  14,38  13  6,5 

1092332  M10L  18,9  17  8 

1092340  M12L  21,1  19  10 

1092359  M14L  24,49  22  11 

1092367  M16L  26,75  24  13 

1092375  M18L  29,56  27  15 

1092383  M20L  32,95  30  16 

1092391  M22L  35,03  32  18 

1092405  M24L  39,55  36  19 

1092413  M30L  50,85  46  24 
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