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AU aluminium - polyurethane

Wielen met aluminiumkern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A — 2 standaard kogellagers

Houes avec noyau aluminium - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A — 2 roufernents & bifles standard
Wheels with an aluminium wheel centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A — 2 standard ball bearings
Réder mit Aluminiumradkdrper - gegossene Polyurethanbereifung 92° Shore A — 2 Standard Kugellager
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WTAU 1002 6150 100 40 50 15 200 10
WTAU 1252 6150 125 38 50 15 300 10
WTAU 1503 6440 150 50 62 20 550 12
WTAU 1603 6440 160 50 62 20 600 12
WTAU 2003 6440 200 50 62 20 800 12
bolt hole
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JTAU 1005 6150 BTAU 1005 6150 100 12 128 40 134 200
JTAU 12556150 BTAU 1255 6150 125 12 155 42,5 134 250
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zwenkwisl met richtingsvastzetting — enkel voor wislen diameter 100 — 125 mm
roulette avec blocage directionnel — uniguement sur roues diamétre 100 — 125 mm
swivel castor with directional lock — only on wheels diameter 100 — 125 mm

Rad mit Richtungsfeststeller — nur auf R&dern Durchmesser 100 —125m

CODE: (D)TAU 1002 6150
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