
Dane techniczne

Przepływ powietrza bez  filtra

Przepływ powietrza z filtrem

Zasilanie 230 VAC

Moc 24 W

impedancja

Temperatura pracy −40…70 °C

Stopień ochronny IP54

Poziom hałasu 51 dB

Ułożyskowanie kulkowe

Filtr EU2

Materiał ABS, UL94V-0, Kolor RAL 7035/7032

Grubość ściany montażowej 1…3 mm

Uszczelka samoprzylepna

Montaż zatrzask

Zgodność norm CE

Wymiary zewnętrzne

WENTYLACJA W SZAFACH STEROWNICZYCH CV-250 250m³/h

344m³/h

250m³/h

Zabezpieczenie nadprądowe


