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Modell/ mode!

Ausfuhrung/ version

IP 40, aufrustbar auf IP 65

BS 800 F mit BS 800 DI-D

IP 40, upgradable fo IP 65

by fitting BS 800 D/-D

IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtung,
BS 802 F (keine Verwendung mit BS 800 DI-D moglich)

IP 65 with integrated cord seal.
(Use of BS 800 D/-D is not possible)
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