BUSSARD

/‘ DIN 127 B

27 Standard withdrawn

BN 585

Split spring lock washers
with flat end

Spring bronze

plain

*+ ~UNI 1751 B
+ ~CSN 021741

Article# & dq min. dq max. d2 max. s
1267140 M2,5 2,6 2,9 51 0,6
1226932 M3 3,1 3,4 6,2 0,8
1226959 M4 41 4,4 7,6 0,9
1226967 M5 5,1 54 9,2 1,2
1226975 Mé 6,1 6,5 11,8 1,6
1226983 M8 8,1 8,5 14,8 2
1226991 M10 10,2 10,7 18,1 2,2
1227009 M12 12,2 12,7 211 25

1227025 M16 16,2 17 27,4 3,5



