
DIN 6799 460-580 HV 
     

BN 811
Circlips for shafts
stacked 

Spring steel 460-580 HV 

black 

• ~UNI 7434
• ~CSN 022929

 

Article#  d1 h11  d2 max. fitted  a ± IT 10 not fitted  s    d3 min.  d3 max.  m min.  n min.

1284967  0,8  2,25  0,58  0,2  0,02  1  1,4  0,24  0,4 

1284975  1,2  3,25  1,01  0,3  0,02  1,4  2  0,34  0,6 

1284983  1,5  4,25  1,28  0,4  0,02  2  2,5  0,44  0,8 

1284991  1,9  4,8  1,61  0,5  0,02  2,5  3  0,54  1 

1285009  2,3  6,3  1,94  0,6  0,02  3  4  0,64  1 

1285017  3,2  7,3  2,7  0,6  0,02  4  5  0,64  1 

1285025  4  9,3  3,34  0,7  0,02  5  7  0,74  1,2 

1285033  5  11,3  4,11  0,7  0,02  6  8  0,74  1,2 

1285041  6  12,3  5,26  0,7  0,02  7  9  0,74  1,2 

1285068  7  14,3  5,84  0,9  0,02  8  11  0,94  1,5 

1285076  8  16,3  6,52  1  0,03  9  12  1,05  1,8 

1285084  9  18,8  7,63  1,1  0,03  10  14  1,15  2 

1285092  10  20,4  8,32  1,2  0,03  11  15  1,25  2 
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