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Modut magnetometru umozliwia pomiar pola magnetycznego
w trzech ptaszczyznach XYZ. Posiada wbudowany cyfrowy czujnik
MAG3110 (Freescale Semiconductor, Inc.*) z interfejsem I°C, pracujgcy
w  zakresie #1000 uT. Dzieki niskiemu poborowi prgdu
od kilkunastu A do 0,9 mA, w zaleznosci od czestotliwosci wykonywania

pomiaréw, modut moze pracowac przy zasilaniu bateryjnym. Zworka

konfiguracyjna V_SEL +3,3V/+5V umozliwia wybdr napiecia zasilania

i sygnatéw cyfrowych.
Uwaga! Standardowe ustawienie zworki zasilania to +3.3V.

Parametry techniczne
e wbudowany uktad MAG3110
e zakres £1000 uT
e liczba osi: 3
e zgodno$é z Modulowo® DuoNect™
e interfejs I°C
e wyprowadzenia krawedziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
e dodatkowe wyprowadzenia z rastrem 2,0 mm
e wbudowany translator sygnatow +3,3V / +5V
e miejsce na uktad do identyfikacji modutu
e napiecie zasilania: +3,3V/+5V
e wymiary: ~ 26 mm x 24 mm
e RoHS
e petna specyfikacja dostepna pod adresem: tech.modulowo.com/64
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Kazdy modut posiada unikalny numer seryjny. Po zalogowaniu sie na modulowo.com/lista, wystarczy wpisa¢ numer
seryjny i dodaé¢ modut do wtasnej listy. Umozliwi to uzyskanie szybkiego dostepu do dokumentacji i przyktadéw.

modulowo.com Dokumentacja techniczna: tech.modulowo.com/64
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Opis wyprowadzen
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! wyprowadzenie VIN jest standardowo nieaktywne, jest to opcjonalne ztgcze zasilania.
2 wyprowadzenie nieaktywne, wymaga montazu uktadu do identyfikacji
3 toleruje sygnat +3,3V

Konfiguracja zworek SMD

V_SEL — wybdr napiecia zasilania
g Uwaga! Standardowe ustawienie

zworki zasilania to +3.3V

Dodatkowe wyprowadzenie

na ztgcze z rastrem 2,00 mm
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Identyfikacja modutu (opcja)

Modut posiada miejsce na uktad pamieci EEPROM 1z interfejsem 1-Wire, ktéra mozie postuzyc
do identyfikacji. Szczegdty techniczne s dostepne na stronie dokumentacji zestawu tech.modulowo.com/64
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Montaz ztaczy

Uwaga! W przypadku montazu ztaczy
kotkowych, dwa skrajne piny (VIN i GND)
nie sy uzywane. Zdjecie pogladowe.

Rozwigzanie Modulowo® DuoNect™ (wiecej na modulowo.com/duonect)

Standardowy ukiad Tolerancja sygnatow Kompatybilnos¢
wyprowadzen +3, 3V/+5V z ptytka stykowa
i stata szerokos$¢
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Adaptery dla platform Co najmniej dwa sposoby podiaczenia
rozwojowych

DOKUMENTACIA Wiecej materiatow, oprogramowanie, artykuty, blog i wsparcie techniczne
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