1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
: 100m +/-150 mm :
44
yyi
Kabelmantel : 2 x3,1x6,5mm PVC
cable jacket: 2 x 3.1 x 6.5 mm PVC
Farbe: rot/schwarz
color: red/black
\ Innenleiter : 2 x 1,50 mm? CCS

inner conductor: 2 x 1.50 mm? CCS

- Lautsprecherkabel transparent - loudspeaker cable transparent

—— N - 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1,5 mm? - 100 m spool, cable diameter 2 x 1.5 mm?
''''''' e — - cable: 2 x 30 wires /0.25 m
- — - Kabel: 2 x 30 Adern / 0,25 mm canie: & X ST e "

-outer: 3.1 x 6.5 mm

- Aulen: 3,1 x 6,5 mm

_ _ - inductor material: CCS

- Leitermaterial: CCS
- temperature range: -20°C to +100°C

- Temperaturbereich: -20°C bis +100°C , _
- red stripe on one side

- roter Markierungstreifen auf Leiter _ max. voltage: 500 V

- max. Spannung: 500 V - RoHS compliant

- RoHS-konform

Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
L ]
Datum Name 9oz | 30012012 r LSK 2X1.5 TRANSPARENT wentronic
gepr.| 30.01.2012 tf - 100m CCA
Norm Zeichnungs-Nr.: von
15019
1 2 3 4 5 7 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 14




