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100m +/-150 mm
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inner conductor: 2 x 81 wires / 0.25 mm (12 AWG)

%\,emeita: 2 x 81 Adern / 0,25 mm (AWG 12)

/

- Lautsprecherkabel; Farbe: rot/schwarz _ speaker cable; Color: red/black

- 100 m Spule, Querschnitt 2 x 4,0 mm? - 100 m spool, cable diameter 2 x 4.0 mm?
- Innenleiter: 2 x 81 Adern / 0,25 mm (AWG 12) - inner conductor: 2 x 81 wires /0.25 mm (12 AWG)

- Isolation: PVC
- AuRenmalde: 5,0 x 10,0 mm

- Insulation: PVC
- outer dimensions: 5.0 x 10.0 mm

- Leitermaterial: CCS - inductor material: CCS

- Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
- max. Spannung: 500 V

- temperature range: -20°C to +100°C
- max. voltage: 500 V

- RoHS compliant
- RoHS-konform

Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez.: | 18.06.2013 t LSK'2X4.0 o@oay’
gepr.:| 18.06.2013 tf ROT/SCHWARZ - 100m CCA
Norm Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 15025
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