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INNOVATIVE CONNECTIONS

Obj. cislo:
Popis produktu:

232-836/005-000

Konektor s pravouhlymi dlouhymi pripojovacimi 6-polove roztec
7,5 mm/0,295 in 0,6x1 mm kodovatelne zapojeni horizontalne
se 2 zapadkami
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Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Baleni ks 50 kusy

RoHS compliant

Skupina vyrobku
roztec

roztec

pocet polu
pripustne napeti EN
pripustne impulzni napeti
stupen znecisteni
proud EN

hmotnost

barva

roztec

roztec

vyska

vyska

sirka

sirka

hloubka

hloubka

3 (Konektorovy system)
7,5 mm
0,295 in

6

400 V

6 kV

3

12 A
7,299
seda

7,5 mm
0,295 in
11,6 mm
0,457 in
44 mm
1,732 in
18,25 mm

0,719 in
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XXX-Xxx/039-000 s zamkem
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Datovy list from 23.05.2016

Obj. cislo

232-836/005-000
232-836/005-000
232-836/005-000
232-836/005-000
232-836/005-000

Registracni misto-

CCA
CSA
KEMA
UR
UR

Trizeni podle: Registracni misto - Registracni cislo
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Chyby a technicke zmeny vyhrazeny

Registracni cislo

5764
154112-1466354
2083746.02
E45171

E45172
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Napeti [V]

400
300
400
600
300

Proud [A]

12
15
12
15
15
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INNOVATIVE CONNECTIONS

Prurez vodice [ mm?

|
0,6x1

0,6x1



