HTS Industrie-Steckverbinder tyco / Electronics HTS Heavy Duty Connectors

HVT-Modul/HVT-Module
fiir HVT Crimp Kontakte Kontaktzahlen
No. of contacts
for HVT crimp contacts
400V/16A
Bezeichnung Bestelitext Bestell-Nr./Order No.
Description Designation Cherteil Unterteit
Top part Bottom part
Oberteil filr Stiftkontakte Unterteil filr Buchsenkontakte
Top part for male contacts Bottom part for female contacts
MDL B.St.C 1-11045511
MDL2.8.5t.C* 0-1103015-1
MDL.8.Bu.C 1-1104551-2
MDL2.8.Bu.C* 0-1103015-2
Technische Kennwerte
Kontakteinséatze
Kontakizahlen 8
Bemessungsstrom [A] 16
Bemessungsspannung [Vl 400
Isolationswiderstand nach DIN/VDE = 1010
max. AuBenisolationsdurchmesser des Leiters 04,0
*Modul-Serie 2 — nicht werkzeuglos demontierbar
{nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)
Technical Specification
Contact Inserts
No. of Contacts 8
Rated current [A] 16
Rated voitage [V] 400
Insulation resistance according to DINVVDE 270
max. outer dimensions of the conductor g40
*Module-series 2 — not to be removed toolless
{to be used with module-frame series 2)
Pagsende Crimpkontakte siehe Seite 36, Passende Crimpwerkzeuge siche Seite 36
Suitable Crimp contaclts see page 36, Suitable Crimping lools see page 36
Mafibild mm Kontaktanordnung Kontaktanordnung )
Dimensions mm AnschluBseite Oberteil AnschluBseite Unterteil |

Contact arrangement top part Contact arrangement botfom part
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Verbindlich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieflich die neuesten Tyco Electronics Kundenzeichnungen baw. Produkt-Spezifikaticnen, die Sie auf Anfrage erhalten. 1 83
Alf specifications subject fo changs. Consult Tyco Efectronics for latest design specifications. Fettdruck = ab Lager/bold = on stock




