BUSSARD

~DIN 85 A ~ISO 1580

Norm
zuriickgezogen
L
'UH ':17 — - - == 77 — 'UT_
= -—————————— A
At

LN L .
BN 1062
Flachkopfschrauben Pan-Head
mit Schlitz
Polyamid PA 6.6
natur

+ ~UNI 6108
+ ~CSN 021137

Article# dq do k n t L
1401939 M3 6 1,8 0,8 0,7 4
1401947 6
1401955 8
1401963 10
1401971 12
1402005 16
1402021 20
1402048 25
1402056 30
1402064 M4 8 24 1,2 1 6
1402072 8
1402080 10
1402099 12
1402110 16
1402137 20
1402145 25
1402153 30
1402161 35
1402188 40
1402196 M5 10 3 1,2 1,2 6
1402218 8
1402226 10
1402234 12
1402250 16
1402269 20
1402285 25
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Article# dq do k n t L

1402293 M5 10 3 1,2 1,2 30
1402307 35
1402315 40
1402323 50
1402358 M6 12 3,6 1,6 14 8

1402366 10
1402374 12
1402390 16
1402404 20
1402412 25
1402420 30
1402439 35
1402447 40
1402463 50
1402501 (M8) 16 4,8 2 1,9 10
1402536 16
1402544 20
1402552 25
1402560 30
1402579 35
1402587 40
1402595 50
1402609 60
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