Schemazeichnung

mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

Anschlussschema/Scheme:
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Raster/Grid:
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Kennzeichnung/Identification:

Tampondruck/Pad printing
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Elektrische Daten/Electrical Data:
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2x120V  50-60Hz dlu\mlm
9V 1,5VA 10-12
9V 1,5VA 13-15

Temp.—Klasse/class: ta 70°'C/B
nicht kurzschluBfest/non short—circuit—proof
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