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Mechanical characteristics

cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

@ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT—240

Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS,
Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka,

S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia,
TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT

interface dimensions acc. to  Steckgesicht nach IEC 60169-8
assembly code Montageanleitung @ A0231
centre conductor Innenleiter Crimp
outer conductor AuBenleiter Crimp
mating life Steckzyklen > 500
Components Bauteile Materials /Material Finish /0Oberfldche
centre contact Innenkontakt CuZn39Pb3 Cu2Agd
outer contact AuBenkontakt CuZn39Pb3 Cu2Nid
other metal parts sonstige Metallteile GD—-ZnAl4Cu1 CubNi6
crimp ferrule Crimprohr Cu Ni5
insulator Isolierung PTFE
gasket Dichtung Silikon
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