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description

10A003 002 4 |pin inserf 3 pole
108003 0072 4 |socker insert 3 pole
10R003 600 4 |hood size A3/L MZ20

10F003 004 4 |right angled housing size A3/L
16 200 0127 cable gland M20 P67

Komponenften lose 1im Polybeutel verpackt
components packed loose in a poly bag

Gewicht lerrechnet) | Calc WT:78 ¢ Zul. Abw.[ Tolerances MaBstab | Seale . 11 AL -E-]—@
( ) Prifmal | Jestdimension
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