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99 9 0.75 bis / to 1.25 19.2 o4 21.940.1
recommended cut-out for snap-in fixing 1.25 bis / to 2 19.4 o 4 21.9 0.1
A ( edge opposite to snap-in direction ) 2 bis / to 3 19.8 g | 21.9 +0.1
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6(2)/250~ T100/55 Unschalter 2-polig
E &5 Mit Ausstellung in der Mitte
Fir Gerdte der Klasse Il geeignet
BA 125-250V AC
1/8HP DPDT
| Rs8 ANE with centre-off
Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062 suitable for applionces of closs |
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062
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