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SENSO 01 USCITA DEL TERMINALE

ORLLA BOBINA
m
M (DIRECTION OFF TOP OF REEL)
STATO 01 FORNITURA:S0LO [N BOBINA
(SUPBLY CONDITION:ON REEL ONLY

ROATTO PER }

LINGUETTR OA 8.8 nm
(SUITABLE FOR 8.8 mn TAB)

015, (0r.1 W.5RAMBR ORTA: SCALA NON INPEGNATIVA .,
CONT. (cHkI N, GALLETTD | ¢1/84785 hiv. 8 DIMENSIONI IN n PROIEZIDNE EUROPER
SEZ. A-A
SEZ, C-C
SEZ B-B

MATERTALE/FINITURRA  (FINISH/MATERIAL!

COD.INP: (IMP P/No)

OTTONE GREGGIQ: (BRASS)

674.08.00.3

OTTONE STRGNATO (TIN PLTD BRASSI

b/4.08.01.3

GTANPO N* (MOULD No) 74

N*PROGRESSIVO [: ]@@9

O1SEGNO: tory n*)

DISEGND PER IL CLIENTE
S0L0 PER CODIFICA

CUSTOMER DWG,
FOR REFERENCE ONLY

DIAM. ISOLANTE: cns.omemiser 2.5-4 mm

SEZ.FILO: cwime mansey 1€\ 5 mmg

TOLLERANZE,SE NON OIVERSAMENTE SPECIFICATO
[TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFICD)

t 0.3

ANGOLI (RHGLES) + 2 °

I.M.P.Group

Via delle Scienze 28/R/1 45838 OCCHIDBELLD (RO)
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