= Normen’

- Konform mit (Richtlinie) RoHS 2011/65/EU
- NFEN 60684-1(10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)

= Farben und Aufmachungen

« Hergestellte Durchmesser : von 1 bis 50 mm
- Standardfarbe : Weif (natur)
- Standardaufmachung : Ringe

= Anwendungen
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Hille aus Siliziumfaser
geflochten, unbehandelt,
nicht impragniert

= €igenschaften

« Temperatur fiir Dauerbetrieb : +1050°C. Spitzen bis +1200°C

- Feuerfest

« Sehrbiegsam

- Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Strahlung

« Leichtes Ausfasern beim Schnitt

« Geringer Koeffizient der thermischen Ausdehnung

- Ausgezeichnete Eigenschaften der Warmeisolierung

« Geringe Dichte

- Gute Bestandigkeit gegen Lotkolben : zieht sich nicht zusammen

- Sehr hohe Bestandigkeit gegen chemische Substanzen, besonders gegen Sauren

= Chemische zusammensetzung

- Siliziumdioxid (Si02 94-96%)
- Produkt garantiert Asbestfrei
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