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KIT Programme
KIT 6910  /  TEST 2 mm I

KIT-Programm
KIT 6910  /  TEST 2 mm I 

KIT 6910 / TEST 2 mm I

Prüfmittel-Kit Ø 2 mm-System zum Messen  

bei beengten Platzverhältnissen oder feinen 

Strukturen im Kleinspannungsumfeld, als  

Ergänzung zu den Messgeräten üblicherweise 

beigelegten 4 mm-Prüfleitungen. 

Sehen Sie sich für weitere Ergänzungen  

auch unser 2 mm-Programm an.

KIT 6910 / TEST 2 mm I

Testing tool kit Ø 2 mm system for measurements 

in confined spaces or delicate structures in a low 

voltage environment, as a supplement to the 4 mm 

test leads normally provided with measuring tools. 

For more supplements, also take a look at our  

2 mm Programme.

MFK 11 / 0.5 / 100 / ..(Farbe)

MFK 11 / 0.5 / 100 / ..(colour)

A 40 - 20 Ni / ..(Farbe)

A 40 - 20 Ni / ..(colour) 

AK 2799 Ni / ..(Farbe)

AK 2799 Ni / ..(colour) 

PRUEF 3072 Ni / ..(Farbe) 

PRUEF 3072 Ni / ..(colour)
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KIT-Programm
KIT 6910  /  TEST 2 mm I 

KIT Programme
KIT 6910  /  TEST 2 mm I

Order No. KIT 6910 / TEST 2 mm I
• colours see table

MFK 11 / 0.5 / 100 / ..(colour)

•  Measuring lead, 2 lamella-basket  

plugs Ø 2 mm with inline socket,  

assembled on highly flexible,  

insulated PVC cable 0.5 mm²,  

length 100 cm

A 40 - 20 Ni / ..(colour)

•  Adapter for adaption  

Ø 4 mm system  

to Ø 2 mm system

AK 2799 Ni / ..(colour)

•  Crocodile clip with  

socket Ø 2 mm and  

grips up to Ø 8 mm

PRUEF 3072 Ni / ..(colour)

•  Test probe with  

inline socket Ø 2 mm 

• contact tip 5 mm spring-loaded

Please see product data sheets  

for further technical details.

Best.-Nr. KIT 6910 / TEST 2 mm I
• Farben siehe Tabelle

MFK 11 / 0.5 / 100 / ..(Farbe) 

•  Messleitung, 2 Federkorbstecker  

Ø 2 mm mit axialer Steckbuchse,  

konfektioniert an hochflexibler,  

einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²,  

Länge 100 cm

A 40 - 20 Ni / ..(Farbe)

•  Adapter zum Adaptieren  

von Ø 4 mm-System  

auf Ø 2 mm-System

AK 2799 Ni / ..(Farbe) 

•  Abgreifklemme mit  

Steckanschluss Ø 2 mm und  

Klemmbereich bis Ø 8 mm

PRUEF 3072 Ni / ..(Farbe) 

•  Prüfspitze mit  

axialer Steckbuchse Ø 2 mm

• Kontaktspitze 5 mm gefedert

Weitere technische Daten finden sich  

in den einzelnen Produktdatenblättern.

1)  other contact platings, colours and individual combination on request
5)  delivered in high-quality working- and storage box 

1)  andere Kontaktoberflächen, Farben und individuelle Bestückung auf Anfrage
5)  Auslieferung in hochwertiger Arbeits- und Aufbewahrungsbox 

 KIT 6910 / TEST 2 mm I besteht aus:

Teilebezeichnung Stückzahl und Farbe

MFK 11 / 0.5 / 100 / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

A 40 - 20 Ni / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

AK 2799 Ni / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

PRUEF 3072 Ni / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

Best.-Nr. 1), 5) KIT 6910 / TEST 2 mm I

KIT 6910 / TEST 2 mm I includes:

Part description Quantity and colour

MFK 11 / 0.5 / 100 / ..(colour) 1x black, 1x red

A 40 - 20 Ni / ..(colour) 1x black, 1x red

AK 2799 Ni / ..(colour) 1x black, 1x red

PRUEF 3072 Ni / ..(colour) 1x black, 1x red

Order No. 1), 5) KIT 6910 / TEST 2 mm I
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