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vergossen 0.9x0.4 S - Aufschrift
0.9x0.2 0.9x0.2 = 2.54 10.05 2.54 £0.05 auf Verpackung: 29400468750011
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12.5 T Schaltspannung max. 28V
Schaltstrom max. 30mA
5 -+ N Druckpunktkraft 1 5-7N
Druckpunktkraft 2 11-14N
/?3.9 L 5 Betat igungsgeschw. 10mm/sec
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