SKINMATIC® narzedzia montazowe

SKINMATIC® narzedzia montazowe uniwersalne

SKINMATIC® RZ

m Korzysci B Cechy produktu
® Ptynna regulacja w przypadku wszystkich ® 7 chromowanej stali narzedziowe;j
rozmiar6w kluczy od 14 do 33 mm ® Z dwoma ptynnymi zakresami pracy (blokada)
® Montaz, gdy kabel jest juz wtozony ® Mate rozwarcie (14 - 22 mm): M12 do M16,
® Plastikowe klemy o ergonomicznych PG7 do PG11, NPT 3/8"
ksztattach ® Duze rozwarcie (24-33 mm): od M20 do
M25, od PG13,5 do PG21, od NPT 1/2" do
3/4"

W Zakres zastosowania

® Do szybkiego montazu dtawnic kablowych
oraz ztaczek do wezy

Numer Oznaczenie produktu/rozmiar Szeroko§é wzdtuz ptaskiej czeSci mm Dtugos$é catkowita [mm] Liczba sztuk w opakowaniu
katalogowy

61791260 SKINMATIC® RZ 14-33 250.0 1

Fotografie nie moga by¢ uzywane do wymiarowania oraz nie stanowig szczegétowego odwzorowania przedstawionych produktéw.

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl



