
ø 4 mm-Programm
Abgreifklemmen

ø 4 mm-Programme
Alligator clips

1) andere Farben auf Anfrage
2) bei normalen Umgebungstemperaturen

1) other colours on request
2) at ambient temperatures

Allgemeine Angaben

Bestell.-Nr. AK 4732 CU  
Kontaktteile Kupfer

Farben 1) -

Technische Daten

Anschluss Stecken

Durchgangswiderstand < 5 m

Bemessungsspannung 2) 30 VAC / 60 VDC

Bemessungsstrom 2) 10 A

Temperatur- 
Einsatzbereich

 von - 40°C  
bis + 110°C

General information

Order No. AK 4732 CU   
contact parts copper

colours 1) -

Technical data

terminal socket

transition resistance < 5 m 

rated voltage 2) 30 VAC / 60 VDC

rated current 2) 10 A

operating  
temperature

from - 40°C  
to + 110°C

Abgreifklemme
•	 nicht	isoliert
•	 Steckanschluss	Ø	4	mm
•	 Kontakt:	Krokodilklauen
•	 Klauenöffnung	max.	9	mm

Best.-Nr. AK 4732 CU
•	 Kontaktwerkstoff	 Kupfer
•	 Kontaktteile	 Kupfer
•	 Klemmbereich		 Ø	8	mm
•	 Farben -

Alligator clip
•	 not insulated
•	 socket terminal Ø 4 mm
•	 contact: alligator clip
•	 jaws opening 9 mm max.

Order No. AK 4732 CU
•	 contact material  solid copper
•	 contact parts solid copper
•	 grips up to  Ø 8 mm
•	 colours  -
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