
TI­ER28­DER203­T1 Nadruk: 1809data
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Test napięciowy: 3kV AC

­ Uzwojenia pierwotne

­ Uzwojenia pozostałe

­ Połączenia pinów na PCB ­ Rdzeń ­ TIW

­ Ekran ­ Początek uzwojenia ­ Koszulki ­ Piny ­ Piny wycięte

Footprint ­ Widok z góry Zdjęcie karkasu Zdjęcie transformatora
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~ 7~ 7

~ 11~ 11

~ 10~ 10

NC

17 zw., 3x
drut DNE GR2
1x Φ 0.28uzwojenie

ekran wewnętrzny

16 zw., 2x
drut DNE GR2
1x Φ 0.4nie krzyżować

uzwojenie pierwotne p1

4 zw., 2x
drut TIW
1x Φ 0.25po całości

uzwojenie bias

8 zw., 4x
drut TIW
1x Φ 0.45

28V/0.9A
uzwojenie wtórne

17 zw., 2x
drut DNE GR2
1x Φ 0.4uzwojenie

uzwojenie pierwotne p2

FERYSTER ®karkas: ER28­K­H­12P

Napięcie wej. zas.
90­265V AC

Klucz/kontroler
PKS 607YN

Norma
EN­60950Indukcyjność p1: 167.71 µH


