GERMANY

Gehauselautsprecher / Cabinet-housed speakers VISAT@N@)

PL7 RV -4 Ohm
NCS S 3000-N

Art. No. 4477

7 cm (2,5") Einbaulautsprecher mit Gewindering am Kunststoffgeh&use zur einfachen Montage in einer kreisrunden Offnung ohne zusétzliche
Schrauben. Hoher Wirkungsgrad im sprachrelevanten Frequenzbereich. Inklusive 50 cm Kabel.

7 cm (2.5") flush-mounted speaker with a threaded mounting ring at the plastic housing for easy installation in round openings without
additional screws. High efficiency at frequencies relevant for speech reproduction. Including 50 cm cable.

Anwendungsmaéglichkeiten / Typical applications

® Armaturenbretter, TUr- oder andere Verkleidungen in Fahrzeugen

® Dashboards, door panels or other panels in vehicles

Eigenschaften / Attributes

® Montage ohne zusétzliche Schrauben

® Mounting without additional screws
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Technische Daten / Technical data
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Gewicht netto

w Net weight 0,16 kg
64,5 mm
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