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patch cable 4x2xAWG26/7, stranded

AL foil

braiding

cable jacket: PVC @5.8 mm

/

\\\ Il | /f CAT 5e Patchkabel CAT 5e Patch cable
N\ S
Ny - Innenleiter: 4x2xAWG 26/7 CCA - Inner conductor:  4x2xAWG 26/7 CCA
g - Schirmung: SF/UTP - Shileding: SF/UTP
- Kabellénge: 100 m - Cable length: 100 m
A - Ausfuhrung: flexibel - Version: flexible
‘ - Kabelstandard:  Cat 5e (100 MHz) - Cable std.: Cat 5e (100 MHz)
‘ - Farbcodierung:  EIA/TIA 568 A/B - Color codes: EIA/TIA 568 A/B
‘ - Kabelmantel: PVC; grau - Cable sheath: PVC; gray
- RoHS-konform - RoHS compliant
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez. | 07.05.2015 tf CAT 5 PATCH SF/UTP GRAU g@bog®
gepr.| 07.05.2015 tf CCA
Norm Zeichnungs-Nr.: von

Anderungen vorbehalten / Subject to change 93274
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