Size : 92 x 92 x 38
Unit : mm = Metal Impeller

Impedance-Protected

50 12
UF92AM10-H 100V 60 1
50 12
UF92AM11-H 115V 60 1
50 12
UF92AM20-H 200V 60 1
50 12
UF92AM23-H 230V 60 1

38+0.5

3.5

A

AIR FLOW

287

92A(M) Series

UL1332 22AWG

8-94.3+0.2

300+20

Terminal or Lead Wire Type
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