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- HDMI/HDMI Adapter; lose Ware

- 19-pol. HDMI-Buchse > 19-pol. HDMI-Buchse

- Goldkontakte

- vergossen, high quality
- ohne Verstarkung und Signalaufbereitung

- max. Gesamtldnge 15 m

- RoHS-konform

- HDMI/HDMI adaptor; bulk

- 19 pin HDMI jack > 19 pin HDMI jack

- gold plated contacts

- moulded, high quality
- without any aplifying

- max. total length 15 m
- RoHS-compliant
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