LI MASCHIO - MALE TERMINALS - COSSES MALES - FLACHSTECKER
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TERMINALI MASCHIO 4.8 mm
B
MALE TERMINALS 4.8 mm ; '
A
Cosses MaLEsS 4.8 mm
FLACHSTECKER 4.8 mm "H” J
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Sezione cavo @ |solante | Spess.maschio Spess.materiale Codice - Part No .
Wire range @insulation Tab thick Material thick Code - Teile Nr. MME‘T”?I?
Section cable @ Gaine | Epaisseur male | Epaisseur matériel e
MNennquerschnitt @ |sol. Steckdicke Material dicke A B C D Bag { . | Reel # - maxrre:
» ateria
mm? e ik hiie 5.000 Pcs. — | 10.000Pcs.
2673.05.00.9 2673.05.00.3 Cu Zn
0,3-1 1.7-25 0,50 0,50 42 | 83 | 66 | 18,2
2673.05.01.9 2673.05.01.3 Cu Zn gal Sn
Sezione cavo @ Isolante | Spess.maschio | Spess.materiale Codice - Part No :
Wire range @ Insulation Tab thick Material thick Code - Teile Nr. Materiale
Section cable @ Gaine | Epaisseur male | Epaisseur matériel | A B C D Material
Nennguerschnitt @ Isol. Steckdicke Material dicke Bag . | Reel - ma:erle:
~ ateria
mm? P Ll R 5.000 Pes. _— | 5000 Pes.
2673.08.00.9 2673.08.00.3 Cu Zn
0,3-1 1,7-25 0,80 0,80 42 | 83 | 66 | 18,2
2673.08.01.9 2673.08.01.3 Cu Zn gal Sn




