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C—> These dimensions will be especially checked at delivery
[With /E morked dimensions are only valid for internal vse

1 Only inspection dimensions

O

[ Mit /E gekennzeichnete Mafe sind nur fir interne Zwecke gilltig

C—> Diese Mape werden bei Abnahme besonders geprift

1 AusschlieBlich PriifmaBe

O

Weitere Daten siehe Katalog
further data see cotalog
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Teile - Nr. Farbe Typ
part - no. colour Lype
92.031.3258.0 | weif GST1813S B1 WS
white
92.031.3258.1 | schwarz | GST1813S B1 SW
black

Tolerierung Size 150 144050 /Tolerance system Size 150 14405,
[This 1S0-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope

principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances),

ja/yes DX Stoffverbots- und Deklarationsliste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 {1ist of prohibited /
declarable hozardous substances) to be declared!
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/ g@ Werkstoff/Material 2004 | Tag/Dote Name Zeichnung Nr./Drawing No. [ndex
ichnet .
/ gfé;AE 07.06. | Schmitt 1 1
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/ 2 '1 s%?ﬂ*{huk ) Mafe in mm/Dimensions are in mm
/ Vol mm1 Ofl./Surt, m’|Ersatz 10r/Replacement for: -
/ > O Type Benennung/Title
z lamnal
e | ) Wielan BUCHSENTE IL
Dotum / Blatt
Ind
" | Dole / Sheel Elekirisehs @ Female connector
Anderung/Revision Verbindungen 250/L00V AC, 204, 2,5 gvm
| | 2 | 3 QU-PEM-08/91b
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