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O Teile-Nr. Typ Farbe
. Par t-number type colour
Hutschiene EN 60712-30x7, 57.535.0153.0 [ WKN35/U grav / grey
mounting rail EN 60715-35x7,
Hutschiene EN 60715-35x15 57.535.0155.0 | WKN35/U/V0 qrau / grey
mounting rail EN B0713-35¢15 ® 57.535.0155.1 | WKN35/U SW/V0 schwarz/b lack
G-Schiene EN 60715-632 3 57.535.0155.5 [ WKN35/U RT/VO0 rot red
G-rail EN 60715-632 57.535.0155.6 [ WKN35/U BL/VO blav / blue
Tolerierung Size 150 14405@ /Tolerance system Size 150 14405(D). ju/yes Stoffverbots- und Deklarctionsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
{This 1S0-standard describes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. declarable hazardous substances| to be declared!
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