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Abstandshalter

Bestell-Nr. "A" ± 0.4
8G8062.5x2.0 2.0
8G8062.5x3.0 3.0
8G8062.5x4.0 4.0
8G8062.5x5.0 5.0
8G8062.5x6.0 6.0
8G8062.5x7.0 7.0
8G8062.5x8.0 8.0
8G8062.5x10.0 10.0
8G8062.5x12.0 12.0
8G8062.5x14.0 14.0
8G8062.5x16.0 16.0
8G8062.5x18.0 18.0
8G8062.5x20.0 20.0
8G8062.5x22.0 22.0

Obere & Untere Bohrung  
ø 2.5 ± 0.05 mm  
Obere & Untere 

Typ 1

Bestell-Nr. "A" ± 0.4
8G8063.5x2.0 2.0
8G8063.5x3.0 3.0
8G8063.5x4.0 4.0
8G8063.5x5.0 5.0
8G8063.5x6.0 6.0
8G8063.5x7.0 7.0
8G8063.5x8.0 8.0
8G8063.5x10.0 10.0
8G8063.5x12.0 12.0
8G8063.5x14.0 14.0
8G8063.5x16.0 16.0
8G8063.5x18.0 18.0
8G8063.5x20.0 20.0
8G8063.5x22.0 22.0

Obere & Untere Bohrung  
ø 3.5 ± 0.05 mm   

 

Typ 2

Bestell-Nr. "A" ± 0.4
8G8062.5/3.6x2.0 2.0
8G8062.5/3.6x3.0 3.0
8G8062.5/3.6x4.0 4.0
8G8062.5/3.6x5.0 5.0
8G8062.5/3.6x6.0 6.0
8G8062.5/3.6x7.0 7.0
8G8062.5/3.6x8.0 8.0
8G8062.5/3.6x10.0 10.0
8G8062.5/3.6x12.0 12.0
8G8062.5/3.6x14.0 14.0
8G8062.5/3.6x16.0 16.0
8G8062.5/3.6x18.0 18.0
8G8062.5/3.6x20.0 20.0
8G8062.5/3.6x22.0 22.0

Obere & Untere Bohrung  
ø 2.5 ± 0.05 mm   

 

Typ 3

Bestell-Nr. "A" ± 0.4
8G8063.5/3.6x2.0 2.0
8G8063.5/3.6x3.0 3.0
8G8063.5/3.6x4.0 4.0
8G8063.5/3.6x5.0 5.0
8G8063.5/3.6x6.0 6.0
8G8063.5/3.6x7.0 7.0
8G8063.5/3.6x8.0 8.0
8G8063.5/3.6x10.0 10.0
8G8063.5/3.6x12.0 12.0
8G8063.5/3.6x14.0 14.0
8G8063.5/3.6x16.0 16.0
8G8063.5/3.6x18.0 18.0
8G8063.5/3.6x20.0 20.0
8G8063.5/3.6x22.0 22.0

Obere & Untere Bohrung  
ø 3.5 ± 0.05 mm   

Typ 4

Die Artikel werden auch in Material V0 geliefert. In diesem Fall erfolgt nach der Art. Nr. ein V0.

Miniatur-Abstandshalter 
Typ Mini steckbar / steckbar
Material Nylon 6/6 V2 / DMS 801
 Nylon 6/6 V0 / DMS 806
Farbe natur
Einheit mm
VPE 1.000 Stück

1 2 3 4

Bestell-Beispiele:  8G8062.5x2.0 für V2 
8G8062.5x2.0V0 für V0


