Dane Techniczne:

Zamocowanie Gwint M40 x 1.5 2 nakretka

Sila dokrecania 5 Nm {10 Nm max.)

Glgbokosc ok. 16 mm

Tworzywo TWOrZywo sZiuczne, jasnoszary
Uszczelka Pierscien uszczelniajgcy NBR

Filtr Membrana polprzepuszczainag
Przepuszczalnosé powietrza 1.200 Vh przy roznicy cisnien min. 70 mbar
Wymiary @ 60 x 37 mm

Montaz Dowoiny

Temperatura pracy i skladowania 35 do +70 °C

Instrukcja montazu

Wywierci¢ otwor @ 40,5405 mm w Scianie szafy | zamocowad nakrgtkg element wyrdwnania
cisnienia. Zwrdcié nalezy uwagg, by pierécien uszczelniajgcy rnajdowal si@ na zewngtrzne
stronie Sciany szafy. W wigkszych szafach i w szafach z duig iloscig podzespotow elektronicznych
zaleca sig montaz dwoch lub wigee] elementow wyrdwnania ciSnienia w gormej czesci szafy
naprzeciwko siebie.
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