Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

1 | 2 | 3 | 4
. . . Wanddicke Ausschni ttLdnge Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt fur Rastbefestigung wall thickness length of cut-out width of cut-out
( Grat gegenlber Bestlckungsseite ) 0.75 to / bis 1.25 30 .1 22 0.2
recomnended cut-out for snap-in Fixing >1.25 to / bis 2 30.2 -0 22 #0.2
( edge opposite to snap-in direction ) >2  to / bis 3 30.6 -0.1 22 #0.2
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& Ausstellung in der Mitte
1BA 125-250V AC Fir Gertte der Klasse Il geeignet
1/3 HP 125V AC
172 HP 250V AC
R135 QAN
DPDT
Herstellort/- jahr/-woche th —of f
nach DIN EN 60062 With centre-o
suitable for appliances of class Il
code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062
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