Frontplattenausschnitt (Rickseite)
Panel cut oul (rear side)
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Print-Bohrplan (Bestuckungsseite)
PCB-Layout (component side)

5.08 [.2 M 5.1 —

12,840.1 [.504+.003]

Scale 5:7 —
3.78 [.125]

| N

5./2 [.225]| 6.35 [.25]

Layoul tolerance: #+0.05mm [0.0027]

y/ A——

Allgemeintoleranzen Werkstoff Massstab: Datum Name
150 2766-m Gezeichnet | 29.11.00 | Stupp
Zeichnung urheberrechtlich - 3 ; 7 Freigegeben
gesthuelzt (DIN 34) {() - (43) Geaendert | 07.08.09 | mijatovic
Benennung Aend.-Nr. Aend.-Index
NJZ2FD -V - B
Blatt 1
NIZFD -V Ersatz fuer: 3102510718 °°
von 1 BL.
Zeichn. Nr.
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