SILNIKI KROKOWE DWUFAZOWE

SERIA 39BYGH

www.wobit.com.pl

Niewielkie, standardowe silniczki dwufazowe o wysokim stosunku momentu
obrotowego do wymiardw. Zewnetrzne wymiary: 39*39mm, o$ 5mm. Szczegdlnie
polecamy silniki ...402 i ...405, ktére majq wysoki moment w stosunku do zajmowanej
kubatury i atrakcyjna cene. Wyprowadzenia faz (unipolarne, lub bipolarne)
zrealizowane przewodami o dtugosci 30cm.

Zalecane sterowniki: SMC50, SMC52, SMC81, SMC124.

silnik 2 fazowy z krokiem 1,8° + 5%
temperatura pracy 0 ~ +50°C
rezystancja izolacji min. 100MQ/500VDC
klasa izolacji B

waga 0,15kg

luz osiowy 0,02mm

2 prety M3x0.5
na przekatnej
2 ofwory M3x0.5
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39BYGH 001 Bipolarny 1,8 5 5 30 4 0,18 13 0,18
39BYGH 402UD Unipolarny 1,8 12 0,3 40 45 0,11 20 0,24
39BYGH 402U Unipolarny 1,8 12 0,4 30 32 0,11 25 0,20
39BYGH 402B Bipolarny 1,8 12 0,4 40 20 0,11 20 0,24
39BYGH 405B Bipolarny 1,8 12 0,4 30 32 0,21 20 0,24
39BYGH 002 Unipolarny 1,8 6,5 0,5 13 7,5 0,08 13 0,11
AlBlc|L KOLORY WYPROWADZEN
MODEL
[mm] A A (wsp) A\ B B (wsp) B\
39BYGH 001 21 - - | 34 biaty - 2061ty czerw. - nieb.
39BYGH 402UD 14 (12 | 9 | 34 | czarny 20tty Ziel. nieb. biaty czerw.
39BYGH 402U 14 | - 9 | 34 | czarny 26Mty zZiel. czerw. biaty nieb.
39BYGH 402B 22 | - | - | 34| bialy - z0kty | czerw. - nieb.
39BYGH 405B 18| - | - | 34 | biaty - z0kty | czerw. - nieb.
39BYGH 002 21,5 - - | 20 | czarny Z0lty zZiel. czerw. biaty nieb.




