SILNIKI KROKOWE DWUFAZOWE
SERIA 57BYGH

www.wobit.com.pl

Hybrydowe silniki krokowe serii 57BYGH to $redniej wielkosci silniki krokowe o podwyzszonym
momencie, dzieki zwiekszonej $rednicy rotora w stosunku do standardowych silnikéw o po-
dobnych rozmiarach. Sg najczesciej stosowane w matych maszynach CNC, ploterach, auto-
matach podajacych, transporterach.

Zalecane sterowniki: SMC62, SMC64, SMC81,
SMC 104, SMC108, SIC 184, SQCA 244.
Dla uzyskania duzej dynamiki: SMC 139.

silnik 2 fazowy z krokiem 1,8°
podwyzszony moment do 1,6 Nm (wersja 805)

wielko$¢ standardowa 57 mm
@ *N temperatura pracy 0 ~ +40°C
klasa izolacji B
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A 57BYGH 801 Unipol. 1,8 &3 1,5 2,2 815 0,55 150 0,73
57BYGH 802 Unipol. 1,8 4.8 1,5 3,2 6,7 0,80 280 0,81
57BYGH 803 Unipol. 1,8 6,3 1,5 4,2 9,6 1,40 440 1.1
A\ 57BYGH 804 Bipol. 1,8 3,3 3 1.1 1,4 1,20 440 1.1
| | 57BYGH 805 Bipol. 1,8 4,2 4,2 1 2,67 1,60 650 1,8
B B\ 57BYGH 806 Unipol. | 1,8 | 27 3 0,9 1,2 0,80 280 0,81
57BYGH 807 Unipol. 1,8 2,5 3 0,85 1,3 1,4 440 1.1
A 57BYGH 861 Unipol. 1,8 12 0,6 20 57 0,9 440 0,8
57BYGH 881 Bipol. 1,8 6,5 0,65 10 60 0,5 150 0,55
A (wsp)
A A ‘ D ‘ L KOLORY WYPROWADZEN
I""’"T"W] MODEL [mm] A Al A* (wsp) A% B B\ |B* (wsp) B*
B B B\ 57BYGH 801 21 6,35 | 50 czar. Ziel. 26ity - czerw. | nieb. biaty -
(wsp) 57BYGH 802 | 20,6 | 6,35 | 55 | czar. | ziel. | zolty - czerw. | nieb. | biaty -
57BYGH 803 206 | 6,35 | 77 czar. Ziel. 26ity - czerw. | nieb. biaty -
A i 57BYGH 804 21,6 8 77,5 | zoity | nieb. | czerw. | pomar. | fiolet. | nieb. biaty braz
Al 57BYGH 805 20,6 10 112 | ziel. z0Mty | czerw. | pomar. | nieb. | fiolet. | bialy | szary
*
A 3 57BYGH 806 20,6 | 6,35 | 55 |czerw.| zOfty | nieb. | czar. | bragz. | ziel. | biaty | fiolet.
AR\ 57BYGH 807 20,6 | 6,35 | 77,5 | zOMy |czerw.|czarny| nieb. | braz. | ziel. | biaty | fiolet.
57BYGH 861 206 | 6,35 | 55 czar. ziel. 20Mty - czerw. | nieb. biaty -
B B\ B* B¥\ 57BYGH 881 | 20,6 | 6,35 | 41,5 |czerw.| nieb. | - - | zoMy | biaty | - -
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