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SILNIKI KROKOWE DWUFAZOWE

SERIA 60BYGH
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trzymajacym.

Zalecane sterowniki: SMC62, SMC64,
SMC108, SIC184, SQCA244.

silnik dwufazowy

krok 1,8°

moment do 1,9 Nm

temperatura pracy 0 ~ +40°C

www.wobit.com.pl
Model 60BYGH to najnowszy dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy w ofercie firmy WObit.
Nieznacznie zwiekszone wymiary skutkujg wiekszg srednicg rotora i podwyzszonym momentem
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601 6 unipol 5,6 8 0,8 0,75 1 300 0,80
60BYGH 603 4 bipol 5 2,5 2 1,9 9,5 570 1,34
604 8 bipol 1,4 4 0,35 | 0,86 1 570 1,34
KOLORY WYPROWADZEN
MODEL
A A\ A* A*\ (wsp) B B\ B* B*\ (wsp)
60BYGH601 nieb czerw. biaty - czarny Ziel. 264ty -
60BYGH603 czerw ziel. - - 26ity nieb. - -
60BYGH604 biaty fiolet braz Zielony | czerw 26ity nieb czarny




