SMC104 - Sterownik silnika krokowego 3,8A
1...3,8A / faze, 12...36 VDC

Opis:

SMC104 jest sterownikiem przeznaczonym do wspdtpracy z dwufazowym
silnikiem krokowym z uzwojeniem bipolarnym (8- lub 4-przewodowym) lub
unipolarnym 6-przewodowym wigczanym jako bipolarny. Umozliwia on
sterowanie pragdem do 3,8A z podziatem kroku 1/2 do 1/64.

Sterownik posiada mozliwo$¢ wyboru pradu w zakresie 1,2-3,8A. Mozliwe jest
takze witaczenie redukcji, ktora ogranicza o potowe pobdr pradu, gdy impulsy
taktujgce CLK przychodzg z czestotliwoscia <1,5Hz.

Zezwolenie na prace silnika odbywa sie przez podanie sygnatu +5...24V na wejscie
EN (ENABLE). Sterowanie kierunkiem obrotéw odbywa sie za pomoca wejscia DIR.
Maksymalna czestotliwos¢ impulsow podawanych na wejscie CLK to 50kHz.

Opis zfacz:
‘ ? CZ) ? 2 w 1,2 Wejscie sygnatu zezwolenia (EN)

3,4 Wejscie sygnatu kierunku (DIR)

5,6 Wejscie sygnatu kroku (CLK)

7,8 GND - Masa zasilania

9, VDC - Zasilanie 12...36 VDC

10,11 Faza B silnika

12,13 Faza A silnika

Kontrolki LED

1-PWR Sygnalizacja zasilania

2-ERR Sygnalizacja btedu (zwarcie,
przecigzenie pragdowe,
termiczne)

3-EN Sygnalizacja wejscia EN

4-DIR Sygnalizacja wejscia DIR
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Podziat | s1 s2 s3 Prad 1 12 13 14
% OFF | OFF | OFF 1,2 ON | OFF | OFF | OFf
1/8 ON | OFF | OFF 18 OFF | ON | OFF | OFF
1/10 | OFfF | oN | OFF 2,3 OFF | OFF | ON | OFF
1/16 ON | ON | OFF 2,7 OFF | OFF | OFF | ON
1/20 | OFF | OFF | ON 2,9 OFF | ON | ON | OFF
1/32 ON | OFF | ON 3,1 ON | OFF | OFF | ON
1/40 | OFF | ON | ON 33 OFF | ON | OFF | ON
1/64 ON | ON | ON 35 ON | ON | OFF | ON
3,6 OFF | ON | ON | ON
3,8 ON | ON | OoN | ON

R =0ON ->Imaks. =50% (redukcja pradu)
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Parametry techniczne

Zasilanie

Napiecie 12...36 VDC

Prad silnika

1,2..3,8A / faze

Podziat kroku

1/2...1/64

Wejscia sterujgce CLK,DIR,EN

Stan niski OV (maks. 2V),
stan wysoki 5...24V

Sygnat CLK F. maks. 50kHz
Szer. impulsu min. 10 ps
Chtodzenie Wentylator
Temperatura pracy 0..50°C
Mocowanie Uchwyt na szyne DIN
Obudowa Wysokos¢: 101 mm
Szerokos$¢: 43 mm
Dtugosc: 120 mm
Masa 200g

100 mm
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Zalecane mocowanie sterownika.
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P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
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