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Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
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——Fixierlocht Fuer Rahmenmontage @ 1.3 "'
Fuer Lpl-Montage an den
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For mounting on PC-board
fitted for desired fit

Schliesser [-polig SPNO with LED
mit LED

. Gesamtweg total travel I.4mm¢t 0. Zmm
Morkmg Betaet igungskraf't actuating force ca. 0.7 N
Auf'schrift Schal tspannung voltage max. 28 V
/7 Schaltstrom rating max. 100 mA
VAN LED gelb LED yellow 20mA
L ) Strombegrenzung current limitation required
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