Abbindefestigkeit [NI min./

Tensile strength INI min,

Buendel @ /Bundle Diameter

8 bis 86mm

yerkstoff / Material

Farbe / Colour

PA 12

eranzen / Tolerances

Nasse ohne Todgranzangaten nach
Dimengion §itho grances
details to

iN {8901 7

AUSFUERUHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

2.4 10,3

Renderungsstand / Revision level Beschreibung der Aenderung/ Geaendert| Datum |Geprueft| Datum
Solid / part ZeMbnmm / Revision Record Changed Date Approved Date
grajing
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CATIA Gez. / Dragn 19.12.00 Mueller |Maszsteb / Scale 1:1'10ﬂ;t2| NT-434-02
[ 4.2.1 ] E @ Gepr. / Appr. 19.12.00 Braeuss  |Benennung / Title '

Weitergabe sojie Vervielfseltigung dieser
Unter|age, Ver%ertung und i?iettei lung ihres
Inhalts nicht gestatiet, sojeit nicht sus-
drueck|ich zugestanden. Zuyiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fuer den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this rﬁ!in? is reserved
by HELLERMANNTYTON GMBH. Tt is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third pariy, either

in part, yithout the consent of

Hellermanniyton
Hellermannlyton GmbH

Spannband / clamp strap

KR8/33-N12

Grosser Mooryeg 45, 25436 Tornesch Ie

Telefon: 04122 7 701-1
Telefax: 04122 /7 701-400

ichnungs-Nr. /Draying-No
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