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Mechanical characteristics Mechanische Elgenschaften

cables Kabel () (0) G41: 06/28 AF Draka
06/28C - HM (FR-NC) Bedea
1835A Belden HDTV Miniature Precision Video Cable
@ 1855ENH Belden Digital Video Cooax

46899 Belden
FRNC 0.6/2.8 AF (Minik) PKI
Image 360 Argosy
SDV Canford
VKS/06 FRLS 0.6/28 Percon

TELASS CDF 70 BEDEA

interface dimensions acc. toSteckgesicht nach IEC 60169-8
assembly cocle Montageanleitung A0205

centre conductor Innenleiter Crimp

outer conductor AuBenleiter Crimp
Components Bauteile Materials / Material Finish / Oberfldche
centre contact Innenkontakt CuZn39Pbd CulNi2Au0.8
outer contact AuBenkontakt CuZn39Pbd Cu2Ni5
other metal parts sonstige Metallteile GD—ZnAl4Cu1 Zn /Cu6Ni6
crimp ferrule Crimprohr SF Cu w NiS
insulator Isolierung PTFE
gasket Dichtung MVQ
Electrical characteristics Elektrische Eigenschaften
impedance Wellenwiderstand 75 Q
Environmental Umgebung
RoHS compliant RoHS konform 2002/95/EC @
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