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Mechanical characteristics Mechanische Eigenschaften
interface dimensions acc. to  Steckgesicht nach IEC 60169-8
Components Bauteile Materials / Material Finish / Oberfidche
centre contact Innenkontakt CuNi1Pb1P Ni2Au0.8
outer contact AuBenkontakt CuZn39Pb3 Cu2Nib
serrated lock washer Fdcherscheibe CuSn6 Cu2Nid
other metal parts sonstige Metallteile CuZn39Pb3 Cu2Nid
insulator Isolierung PTFE
gasket Dichtung NBR
Electrical characteristics Elektrische Eigenschaften
impedance Wellenwiderstand 75 0
return loss Riickflussddmpfung typ.: 1 GHz — 36 dB;
2 GHz - 31 dB;
3 GHz - 29 dB
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