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Urheberschutz nach OIN ISO 16016
Diese Zeichnung darf nur mittels CAD gedindert werden.

Im Zweifel nicht raten, sondern fragen / /n case of doubt ask don't guess

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

Schutzart: IP 54

Protection class: IP 54

Temperature range: -30°C bis +100°C
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PG ®A mm C mm 0 mm 0-Ring ArtNr
Part no.
PG7 14 8 5 10x1,5 5400 1610
PG9 17 9 6 13x15 5400 0071
PG 11 20 9 6 16x15 5400 0040
PG135 22 95 65 18x1,5 5400 1630
PG16 24 95 65 20x15 5400 1640
PG21 30 1 7 26x2 5400 1660
PG29 39 12 8 34x2 5400 1620
PG36 50 15 9 bhix2 5400 1650
PG42 57 16 10 50x2 5400 1670
PG48 64 16 10 55x2 5400 1680
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