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Technische Anderungen vorbehalten
fechnical subject to change without notice

Toleranzen / tolerances:

Werkstoff / material:

Oberfliche / surface

Gewicht / weight: | Volumen / volume:

Farbe / color:

Anzahl
Grofde Bohrungen Artikel Nr.
size Z C number of B Part no.
holes

DIX-M 16220 126 8 2 2 53316220
DIX-M 16420 126 8 b 2 5331 6420
DIX-M 16230 126 8 2 3 53316230
DIX-M 16240 126 8 2 b 5331 6240
0IX-M 20250 16,6 84 2 5 5332 0250
DIX-M 20260 16,6 8k 2 6 5320 0260
DIX-M 20340 16,6 8,4 3 b 5332 0340
DIX-M 20353 16,6 8,4 3 53 5332 0353
DIX-M 20440 16,6 84 b b 5332 0440
DIX-M 20920 16,6 84 9 2 5332 0920
DIX-M 20430 16,6 8 k4 b 3 5332 0430
0IX-M 25250 20,8 95 2 5 5332 5250
DIX-M 25260 20,8 95 2 6 5332 5260
DIX-M 25350 20,8 95 3 5 5332 5350
DIX-M 25360 20,8 95 3 6 5332 5360
DIX-M 25370 20,8 95 3 7 5332 5370
DIX-M 25450 20,8 95 b 5 5332 5450
DIX-M 25540 20,8 95 5 A 5332 5540
DIX-M 25640 20,8 95 6 b 5332 5640
DIX-M 32270 256 12 2 7 5333 2270
DIX-M 32280 256 12 2 8 5333 2280
DIX-M 32290 256 12 2 9 5333 2290
DIX-M 32370 256 12 3 7 5333 2370
DIX-M 32380 256 12 3 8 5333 2380
DIX-M 32460 256 12 b 6 5333 2460
DIX-M 32470 256 12 b 7 5333 2470
DIX-M 32560 256 12 5 6 5333 2560
DIX-M 32650 256 12 6 5 5333 2650
DIX-M 32840 256 12 8 b 5333 2840
DIX-M 32850 26,6 12 8 5 5333 2850
DIX-M 32940 256 12 9 b 5333 2940
DIX-M 40290 338 145 2 9 5334 0290
DIX-M 40310 338 145 3 10 5334 0310
DIX-M 40480 338 145 b 8 5334 0480
DIX-M 40490 338 145 b 9 5334 0490
DIX-M 40580 338 145 5 8 5334 0580
DIX-M 40590 338 145 5 9 5334 0590
DIX-M 40670 338 145 6 7 5334 0670
DIX-M 40860 338 145 8 6 5334 0860
DIX-M 40969 338 145 9 6,9 5334 0969
DIX-M 50680 418 18 6 8 5335 0680
DIX-M 50780 418 18 7 8 5335 0780
DIX-M 50870 418 18 8 7 5335 0870
DIX-M 50164 418 18 16 A 5335 0164
DIX-M 50166 418 18 16 6 5335 0166
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