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LAPP GROUP

7 4

Gegenmutter M4 /

locknut M4

6 4

Unterlegscheibe /

washer 

5 4

Zylinderkopfschrauben M4x25 mit Innensechskant /

cylinder head screaw with internal hexagon

4

8 bei 16polig

10 bei 24polig

Modulniederhalter/

Module press pad BS09/3912

3 1

Rahmenoberteil/

Frame bottom part BS09/3908; BS09/3911

2 1

Rahmenunterteil/

Frame top part BS09/3907; BS09/3910

1 1

Rahmendichtung/

Frame sealing BS09/3906; BS09/3909
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