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CAT 6 U/UTP OUTDOOR CU 

Cat 6 Netzwerkkabel

Mechanik
- Anschlüsse:  2x RJ45-Stecker
- Kontakte:  8P8C; 50µ vergoldet
- Knickschutztülle:  angespritzt; mit Längenangabe
- Innenleiter:  4x2xAWG 24/7 CU (starr)
- Isolierung:  PE
- Farbkodierung:  EIA/TIA 568B
- Schirmung:  U/UTP (PIMF)

Leistung
Datenstandard:  CAT 6 (250 MHz),
   
Umwelt
- RoHS/REACh-konform

Cat 6 Network cable

Mechanical
- Connectors:  2x RJ45 plug
- Contacts:  8P8C; 50µ gold-plated
- Strain relief:  molded; with length indication
- Inner conductor:  4x2xAWG 24/7 CU (solid)
- Insulation:  PE
- Color coding:  EIA/TIA 568B
- Shielding:  U/UTP (PIMF)

Power
Data standard:  CAT 6 (250 MHz),
   
Environmental
- RoHS/REACh compliant
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Querschnitt/Cross section

Nr. / No. Beschreibung / Description
55432 CAT 6-1000 U/UTP OUTDOOR CU 10 m
55433 CAT 6-1500 U/UTP OUTDOOR CU 15 m
55434 CAT 6-2000 U/UTP OUTDOOR CU 20 m
55435 CAT 6-3000 U/UTP OUTDOOR CU 30 m
55436 CAT 6-4000 U/UTP OUTDOOR CU 40 m
55437 CAT 6-5000 U/UTP OUTDOOR CU 50 m
55438 CAT 6-6000 U/UTP OUTDOOR CU 60 m
55439 CAT 6-7500 U/UTP OUTDOOR CU 75 m


