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1. PVC FLEXIBLE CORD

1.1 SCOPE

This specification shall be in accordance with EN 50525-2-11
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V

1.2 CONSTRUCTION

1.3

CONDUCTOR | ANNEALED COPPER WIRE

PVC(Blue, Brown)

INSULATION
MEAN VALUE OF THICKNESS : MIN.0.5mm
PVC
SHEATH
MEAN VALUE OF THICKNESS : MIN.0.6mm
ITEM UNIT SPEC.VALUE
RATED VOLTAGE ( Uo/U) VIV 300/300
NO. OF CORE NO. 2
NOMINAL AREA mm2 0.75
CONDUCTOR |~ 5NSTRUCTION NO/mm | 30/0.18 or 24/0.20
THICKNESS OF INSULATION mm 05
THICKNESS OF SHEATH mm 06
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm 3.4£0.1x5.640.2
CONDUCTOR RESISTANCE(AT 20°C) ohm/km | 26.0(Max.)
TEST VOLTAGE V/min 2000/15

SOURCE FOR FLEXIBLE CORD
v RHYTHM

v¢ LIAN DUNG

v I-SHENG




2. PLUG

2.1

SCOPE

The plug shall be in accordance with EN 50 075 - CEE 7-Standard Sheet XVI

Specification for Plugs and Socket-Outlets for Domestic and Similar Purposes
2.5A 250V Two-Pole Plug for Class Il Appliances

2.2 CONSTRUCTION
The plug construction shall be in accordance with our Catalogue
NO.LT-207
2.3 CHARACTERISTICS
NO| TESTITEM SPEC. VALUE TEST RESULTS
1. |Moisture Samples are kept in a humidity cabinet No damage

resistance test

containing air with a relative humidity
between 91 to 95% and a temperature
of 20~30°C for a duration of 48 hours.

Electric
strength test

A voltage of A.C.2000V is applied for
1min.after the moisture resistance test.

No flashover
and breakdown

10N(1.02kg) and the oscillating number shall
be moved backward and forward through an
angle of 90°(45°on either side of the vertical)
the number of flexing being 10,000.The rated
current of plug is passed through the
conductors.After the test, the voltage drop
shall not exceed 10mv.

3. |Insulation This test is measured with a D.C.500V Min 5 M Ohm
resistance test |after the moisture resistance test.

4. [Normal The plug is inserted into and withdraw from Withstand
operation the socket-outlets 5000 times at rated 1500v/1min
test current. And they shall withstand an electric

strength.

5. |Temperature |An alternating current of 10A is passed Max.45C at
rise test through poles for 1 hours. any points

6. |Bending test |The samples shall be loaded with a weight of| No damage




NO| TESTITEM SPEC. VALUE TEST RESULTS
7. Tumbling test |The samples are dropped from a height of No damage
50cm onto a steel plate (3mm thick) for a
total of 1000 times.
8. |Cold impact |The samples are kept in a refrigerator at a No damage
test temperature of -15+2°C, for at least 16 hours
The samples are then allowed to fall by the
hammer from a height of 10cm.
9. |Abrasion test |The pin of sample slopes downwards at No damage
angles of 10 to the horizontal. The sample is
loaded with a force of 4N(0.41kg)on the pin.
The number of movement is 10000,and the
length of pin subjected to abrasion is
approximately 7mm over the insulating collar.
10. Heat The samples are kept for 1 hour in a heating No damage
deformation cabinet at temperature of 100£5C.
test
11. |Heat pressure|The samples are applied 20N(2.04kg) at a No damage
test temperature of 80+2°C for 1 hr.
12. |Aging test The samples are kept for 168 hours in a No damage
heating cabinet at temperature of
80+2C.
13. |Deformation |The test temperature is 70°C for 6 No damage
resistance hours .The test weight is 1N(0.11kg).
at higher The diameter of the ball impression shall not
temperature  |be greater than 3mm.
test
14. |Pressure test |[The samples are applied 300N(30.6kg) at a No damage

temperature of 20+2°C for 1min.




2500450

4643

¢! <: “>STRIP 6mmt TINNING *3

14 i3

a S

LT-207
2.5A 250V~ O
LIAN DUNG

NOTE :
1. PLUG : LT-207 EUROPEAN TYPE
2. CONNECTOR : NA
3. CORD : HO3VVH2-F 2X0. 75mm* BLK ~ GRY ~ WHT 2. 5m
4. APPROVALS : LCIE KEMA VDE DEMKO NEMKO SEV SEMKO FIMKO OVE CEBEC IMQ
5. CUSTOMER : TME
6. Supplier for flexible cord : RHYTHM ~ LIAN DUNG ~ I-SHENG
T7.P/N: S1-2/07/2.5BK ~ S1-2/07/2. 5GY ~ S1-2/07/2. 5WH

3. DRAWER | Qunmin | DATE |18/03/14 | TITLE LT-207

2. APPROVE REV.| 2 Dr.No. 1020335 LIAN DUNG

ELECTRIC WIRE MATERIAL CO.,LTD.
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PART DESCRIPTION DATE ALL DIMENSIONS IN mm
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VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut e, P
Zeichengenehmigung 40007469 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Lian Dung Electric Wire Material Co., Ltd., No. 515-16, Sec. 2, San Feng Road, Feng Yuan District, 420
TAICHUNG CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2010800-1560-0004 / 226845 / CC1 / SHA 2017-01-31 2003-08-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007469.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007469.

Stecker ohne Schutzkontakt, nicht wiederanschlie3bar, umspritzt
Plug, without earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s)

LT-207

Bemessungsspannung AC 250 V

Rated voltage

Bemessungsstrom 25A

Rated current

Anmerkung Die Stecker entsprechen zusétzlich IEC 60884-1(ed.3.2)

Remark The plugs are additional corresponding with IEC 60884-1
(ed.3.2)

Warenzeicheninhaber Lian Dung Electric Wire

Trademark holder

Produktinformation siehe Anlage Nr. 100A + 101A + 102A + 900A
vom 2017-01-31
Product information see Appendix No. 100A + 101A + 102A + 900A

dated 2017-01-31

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC1

Section CC1

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut B e, e
Zeichengenehmigung 40007469

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Lian Dung Electric Wire Material Co., Ltd., No. 515-16, Sec. 2, San Feng Road, Feng Yuan District, 420
TAICHUNG CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2010800-1560-0004 / 226845 / CC1 / SHA 2017-01-31 2003-08-20

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007469.
This supplement is part of the Certificate No. 40007469.

Stecker ohne Schutzkontakt, nicht wiederanschlie3bar, umspritzt
Plug, without earthing contact, non-rewirable, moulded

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference Lian Dung Electric Wire

30005440 Material Co., Ltd.
No. 515-16, Sec. 2, San Feng Road
Feng Yuan District
420 TAICHUNG CITY

TAIWAN
Referenz/Reference Hangzhou Leadership Electric
30009605 Component Co., Ltd.

No. 32 Jianshe 2nd Road Xiaoshan
Economic & Techn. Development Zone
311215 XIAOSHAN DISTR., HANGZHOU
Zhejiang

CHINA

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC1

Section CC1

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A
Zeichengenehmigung 40007469

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Lian Dung Electric Wire Material Co., Ltd., No. 515-16, Sec. 2, San Feng Road, Feng Yuan District, 420
TAICHUNG CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2010800-1560-0004 / 226845 / CC1 / SHA 2017-01-31 2003-08-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007469.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007469.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fur die Benutzung sind die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) der VDE Prif- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstatten und die oben aufgefihrten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstatte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichméRige
Herstellung der gepriiften und zertifizierten Ausfiihrung gewahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gultig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen
haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Priif- und Zertifizierungsordnung (PM102)
zuriickgezogen werden muss.

Der Gultigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Giiltigkeit zu
einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dirfen gemall der Kommissionsentscheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschlief3lich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the
named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture
shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on,
unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /
or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC
market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.






VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut N o
Zeichengenehmigung 94010 2

Kame ung Sitz des Genshmigungs-inhabers / Name and ragistorod seat of the Cerlificats holder
Rhyihm Wire Indusirial Co., Lid., No. 147 ¥ih-Uin Road, Jen Te Hsiang, 717 TAINAN COUNTY, TAIWAN

Aklanzeichen / Fiio raf. lelzte Anderung / updated  Dabum / Dale
1423800-5140-0008 } 179742 ] CCHE I 8TR 20140321 1996-05-14

Diesas Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsauswaises Nr. 84010,
This suppiement is only valid in sonjunction with page 1 of the Cerfificate No. 84010

Starkstromleitungen fir allgemeine Anwendungen
« Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications
~ Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Typlen) ! Typeis}

HO3VV-F 2...4 x 4,5...0,78 mm® +
HO3VVH2.F 2 x 0,5...0,76 mm? +
HOSVV-F 2..5 x 0,75...1,5 mim# *
HOSVVHZF 2 x 0,75...1, 86 mm? +
Leibingsbauar Standardisitungen

Type of cable General purpase cablas

Firmenzaichen RHYTHM

Tradetark

Diesar Zeichengenehmigungs-Auswsis bildet eine Grundlage fr die EG-Konformititserkifirung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersleller oder dessen Bevollimiichligten und bescheinigt die Konformitat mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/85/EG mit ihren Anderungen.
This Marks Approval is & basis for the EG Declaration of Gonformily and the GE Marking by the manufacitirer or
his agent and proves the conformily with the essential safely requirementis of the EC Low-Voltage Directive
2008/35/EC including amendments.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitul GmbH
VDE Tesiing and Ceriffication Instilute
Fachgebiet G5

Section CCH

VOE PrIL und Zerificlarangststivnt GenkH * Tasting wnd Cartification institute

Maronstrasse 2, 0-63068 Ofanbach Phone +49 (0) 69 B3 06-0
Talatex +49 (D} 89 83 08-555







VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut  Avswoishe /et /

Cerlificate No. pags

Zeichengenehmigung _ 40008070 2

Name und Sitz des Genshmigungs-inhaberg / Name andregistersd seat of the Cartificate holder
-Sheng Bectric Wire & Cable Co., L1d., 52 Tin Hwu Road, Ta Hua Village, 33334 GWAI SAN,
TAOYUAN HSIEN, TAIWAN

Aktenzeichen / Fie rel, lstzte Anderung / updated Datum / Date
1276303-5140-0005 / 170954 / FGA2 / HEG 2012-10-12 2003-04-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blait 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008070
This suppiemant is only valid in conjunction with page 1 of tha Cartificate No. 40006070.

Starkstromdeitungen fir aligemelne Anwendungen

mit thermoplastischer PVC-isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermopiastic PVC Insulation

Typ{en) / Typo(s):

MO3VV-F 2...3 X 0,5...0,75 mm? "
HO3VVH2-F 2 x 0,5...0,78 mm? +
HO5VV.F 2_..8 x 0,75..2,8 mm? +
HOSVVH2-F 2 X 0,75...1,0 mm? +
Leltungsbeuan Standardleitungen

Type of cable General purpose cables

Firmenzeichen I-SHENG SGIS

Trademark

Dieser Zsichanganehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage tur die EG-Konformitatserkidrung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevoliméachtigten und bescheinigt dle Konformitét
mit den grundiegenden Schutzanforderungen dar EG-Niederspannungerichtlinie 2006/85/EG mit ihren
Anderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and proves the confarmity with the assential safety requirements of the
EC Low-VoRage Direciive 2008/95/EC including amendmaents.

VDE Prilif- und Zenifizierungsinstitut GmbH
VDE Tasting and Certification Institute
Fachgeblet FG42

Section FG42

-

VDE Prdl- wd Zoviiidensguineilut G * Testing ans) Confication Ingitnie

Merianetfases 20, D-83080 Offenbach Phore  + 49 [0) 68 23 06-0
Telstax + 40 (0) 89 83 08-55%




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut :  AusweeNr. /  Beiblatt /
. Certificate No. Suppiement

Zeichengenehmigung , 40006070

Namea und Sitz des Genshmigungs-Inhabers / Neme andregistered seat of the Contificate holdsr
I-Sheng Bectric Wire & Cable Co., Ltd., 52 Tin Hwu Road, Ta Hua Village, 33334 GWA| SAN,
TAOYUAN HSIEN, TAIWAN

Aktenzelchen / Pie rol. letzta Anderung / updated Datum / Daeie
1278303-5140-0005 / 170954 / FG42 / HEG 2012-10-12 2003-04-25

Dieses Belblatt ist Beétandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006070.
This supplement is part of tha Cartificata No. 40008070.

Starkstromleitungen fir aligemeine Anwendungen
-_Flexible

- Leftungen

mlft thermoplastischer PV C-Isollerung
Cables for general applications

- Flexible cables with
lhemvopladb PVC Insulation

Fertigungsattte(n)
Piace(s) of manufacture

Referenz/ Refsrenca I-Sheng Mfg (Song Gang) Factory
30006330 Tang Xiayong Road
Songgang Town
518105 BAOAN APEA, SHENZHEN .
Guangdong
CHINA

VDE Prit- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institlute
Fachgebiet FG42

Section FG42

VYDE Prid- und Zertfidenangeingtiiud GmbN * Testing and Cestification institule

Murianefingss 28, D-435009 Offenbach Prone  + 49 (0) 69 83 06-0
Telsisx + 40 [0) 60 83 0A.855




v s N -y
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Auswels: . / - Infoblalt /

Zeichengenehmigung . » 40006070

Name und Sitx des Genehmigungs-tnhabers / Name andregistersd sast of the Cerlificale hoider
I-Sheng Hectric Wire & Cable Co., Ltd., 52 Tin Hwu Road, Ta Hua Village, 33334 GWAI SAN,
TAOYUAN HSIEN, TAIWAN

Aktenzeichen / Fle rof. letzte Anderung / updated Daium / Date
1276303-5140-0005 / 170954 / FG42 | HEG 2012-10-12 2003-04-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zsichengenehmigungsausw eisas Nr. 40006070
This suppiemant is only valid in conjunction with page 1 of the Centificate No. 40006070.

Genehmigung zum Benutzen des aul Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geachiitzten Zeichens des
YDE T ’

Grundlage fOr die Benutzung sind die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) der VDE Pril{- und
Zertitizierungsinstitut GmbH (www vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur
auf die bezeichnete Firma mit den genannien Fertigungsstétten und die oben aufgefObrien Produkte
mit den zugeordneten Bezelchnungen. Dle Fertigungsstatte muss so eingerichtet sein, dass eine
gleichm#Bige Herstellung der gepriften und zertifizierten Ausfihrung gew ahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange giltig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertitizierung 2u-
grunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prof- und
Zortitizierungsordnung (PM 102} zurdckgezogen werden muss.

Der Goitigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zelchengenehmigung kann aut Antrag verldngert werden. Bel
gesstzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung lhre Goitigkelt
zu einem frilharen als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Blozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, diifen gema der KommisSionsent-
scheidung 2000/251/EG nicht mehr In den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereltgestellt
w erden.

Der VDE-Zelchengenehmigungsausweis wird ausschlieBlich aut der ersten Seite unterzsichnet.

Approval to uge the legally protecied Mark of the VDE ae ahown on the. first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the YDE Testing and Certification institute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company
with the named places of manufacture and the listed products with the related type relerences. The
place of manufacture shail be equipped in a way that a constant manufsacturing of the certified
consiruction is assured.

The approval Is valid as long as the VDE specifications are in {force, on which the certification is
based on, uniess It Is withdrawn according (o the VDE Testing and Certitication Procedurs
(PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In casa o! changes in
legal and / or normative requirements, the validity period of 8 VDEGS-Mark Approval may be
shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or mede available on
the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

Tha approval is solely signed on the lirst page.


www.vde.com\terms-Instltute
www.vde.com\AGB-lnstitut




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut e, P
Zeichengenehmigung 127334 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Lian Dung Electric Wire Material Co., Ltd., No. 515-16, Sec. 2, San Feng Road, Feng Yuan District, 420
TAICHUNG CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2010800-5140-0005 / 233852 / CC4 | HEG 2017-07-24 2000-03-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127334.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 127334.

Starkstromleitungen fir allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / Type(s)

HO3VV-F 2...3 x 0,75 mm?2 +
HO3VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm?2 +
HO5VV-F 2...3 x 0,75...2,5 mm? +
HO5VVH2-F 2 x 0,75 mm?2 +
Leitungsbauart Standardleitungen

Type of cable General purpose cables

Firmenzeichen LIAN DUNG

Trademark

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fur die EG-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméchtigten und bescheinigt die Konformitat mit den

grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive

2014/35/EU.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4

Section CC4

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut B e, e
Zeichengenehmigung 127334

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Lian Dung Electric Wire Material Co., Ltd., No. 515-16, Sec. 2, San Feng Road, Feng Yuan District, 420
TAICHUNG CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2010800-5140-0005 / 233852 / CC4 | HEG 2017-07-24 2000-03-23

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127334.
This supplement is part of the Certificate No. 127334.

Starkstromleitungen fur allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference Lucky United Electric
30009165 Wire & Cable Co., Ltd
Huai De Adm. District
523926 HU-MEN TOWN, DONGGUAN CITY
Guangdong
CHINA

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4

Section CC4

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A
Zeichengenehmigung 127334

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Lian Dung Electric Wire Material Co., Ltd., No. 515-16, Sec. 2, San Feng Road, Feng Yuan District, 420
TAICHUNG CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2010800-5140-0005 / 233852 / CC4 | HEG 2017-07-24 2000-03-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127334.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 127334.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fur die Benutzung sind die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) der VDE Prif- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstatten und die oben aufgefihrten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstatte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichméRige
Herstellung der gepriiften und zertifizierten Ausfiihrung gewahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gultig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen
haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Priif- und Zertifizierungsordnung (PM102)
zuriickgezogen werden muss.

Der Gultigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Giiltigkeit zu
einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dirfen gemall der Kommissionsentscheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschlief3lich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the
named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture
shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on,
unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /
or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC
market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.





