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RoHS |

Dane techniczne

* Dwudzielny waz ostonowy do ochrony
instalacji.

« Klasa ochronnosci: IP 43

» Zakres temperatur pracy
od -40°C do +120°C

« Krétkotrwata temp. pracy: do +160°C

 Klasyfiakcja palnosci wg UL 94: HB

Zastosowanie

e Budowa maszyn i urzadzen

* Robotyka

* Automatyka i sterowanie

e Konstrukcja pojazdow, pojazdow szy-
nowych

« Mocowanie instalacji solarnych i foto-
woltaicznych (kolor czarny)

Budowa

» Bezhalogenowy

« Wolny od zwigzkéw fosforu

e Materiat: modyfikowany poliamid
PAG6

 Kolor: czarny - odporny na UV

« Odpornosé¢ chemiczna: odporne na
wiele srodkow chemicznych, gtownie
na:
- paliwa
- oleje mineralne
- ttuszcze
- stabe zasady
- stabe kwasy”*

* Szczegbty w tabeli odpornosci che-
micznej

Wtasciwosci
e Dwudzielny wgaz ostonowy dedyko-
wany do ostony instalacji

Nr kat. Wymiar nominalny Sr. wewn.
czarny w mm w mm
90061 10,0 8,8
90062 14,0 13,2
90063 20,0 20,2
90064 23,0 23,9
90065 3700 32,5
90066 45,0 431
920179 70,0 66,0

Opis

e W3z dwudzielny - utatwia ochrone
istniejgcej instalacji, bez potrzeby roz-
tgczania stykow urzadzen. Chroni in-
stalacje od zabrudzen oraz zwieksza
odpornos¢ na promieniowanie UV.

« Do zakonczenia potgczen z urzadze-
niami zalecane stosowanie ztgczek
cov

Sr. zewn. Jm.
w mm

13,5 50
18,7 50
25,7 50
31,3 50
43,2 25
54,2 25
79,8 10
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