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: _ . Verschluss
Teile-Nr./ Farbe:/ fir Buchsenteil

catch plug
for female connector

part-nr. color:

99.414.6205.2 |schwarz, dhnl. RAL 9005/
black, similar to RAL 9005
99.413.6205.2 |dhn!.RAL 7035/

lightgrey, similar to RAL 7035

Freitaleranz noch | A0 - Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1. ¥erwendung: - | Bl 1
Mapslob - 2005 Tag Norme Zelchnung Nr.

B T 99.413.6205.2 01K

Geprift

Z5.564.4553 .1

£5.564,4553.0

Vol e’ |GH. mm® |Marmgepr. | - - Ersatz fir: -

Benennung

s wviElEma] ) YERSCHLUSS_FUER_BUCHSENTE L

Elsktiische coteh plug for female connector

2 WYerbindungem vnvertierbar mit Mylonschnur
f-\ﬁderﬁg captive with nylon cord

Buchstabe | Dotum / Blott

994136205201K_2 CADW1003 Kuellae22005 112281147249 11000



