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» 250 cm -

- Koaxial Anschluss Kabel (Winkel);schwarz - coaxial cable: 2.50 m: black: bulk

- Winkel-Koaxialst. --- Winkelkoaxialkuppl. - angled coaxial plug - angled coaxial jack

- doppelt geschirmtes Koaxialkabel - double shielded coaxial cable

(Al Folienschirmung + Geflecht) (Al foil screening + net)

- impedance 75 ohms

- Impedanz 75 Ohm P

. - inner conductor 0.5 mm CCS

- Innenleiter 0,5 mm CCS
- cable jacket 5.0 mm

- Aussendurchmesser 5,0 mm J

. - construction 3C-2V

- Ausfiihrung 3C-2V
- RoHS-compliant

- RoHS-konform

Anderu ngen Datum Name Bezeichnung ° Blatt
Datum Name gez. | 22.11.2007 l AKW 250 B 11526 \WE Nt FOoONIC
07.05.2009 li gepr. 22.11.2007 li ELECTRONIC COMPONENTS
Norm Zeichnungs-Nr.: von
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